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Mehradrige Fahrzeugleitungen  
 

Multiple-core vehicle cable 

  

 

 

 

FL9Y11Y 

 
-40°C bis/up to +125°C/3000h 
 

 

 

 

 

             

 
 

 

 

  

LEITER:  CONDUCTOR: 

Cu gem. ASTM B3 Cu acc. to ASTM B3  

Symmetrischer Leiter  Symmetric conductor  

Kupfer blank Copper bare 

  

ISOLIERUNG: INSULATION: 

Polypropylen Polypropylene 

Isolierung gem. SAE J3117 Insulation acc. to SAE J3117 

  

MANTEL: SHEATH: 

Polyurethan Polyurethane 

Mantel gem. SAE J3117 Sheath acc. to SAE J3117 

  

HERSTELLERKENNZEICHNUNG: MANUFACTURER IDENTIFICATION: 

Wenn gefordert If requested 

  

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: SPECIAL PROPERTIES:  

• Datenleitung Ethernet • data cable Ethernet 
• Wellenwiderstand 100  10% • Characteristic impedance  100  10% 

 

LIEFERART: 

 

FORM OF DELIVERY: 

• auf Spulen  • on reels 

  

BEISPIEL FÜR BESTELLBEZEICHNUNG: EXAMPLE FOR ORDER IDENTIFICATION: 

FL9Y11Y 2x0,35 Adern WS, BL    Mantel SW FL9Y11Y 2x0,35 Cores WH, BU    Sheath BK 

  

BEMERKUNGEN: REMARKS: 

Entspricht der 2000/53/CE und 2011/65/UE RoHS 

Europäischen Richtlinie 

In conformity with 2000/53/CE and 2011/65/UE RoHS 

European Directives 
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  Technical data 
Leiter/Conductor Ader/Core Leitung/Cable 

Aderzahl x  

Nennquer- 

schnitt 

Anzahl 

Einzel- 

drähte 

 

Durch- 

messer 

Einzel 

drähte 

 

Durch- 

messer 

 

Wider- 

stand 

bei 20°C 

Iso- 

lierung 

Wand 

dicke 

Ader 

durchmesser 

Mantel 

Wand- 

dicke 

 

 

Außen- 

durchmesser 

 

Gewicht 

ca. 

Number of 

cores x  

nominal 
cross-section 

Number  

of single 

wires 
 

Diameter 

of 

single 
wires 

 

Diameter 

 

Resistance 

at 20°C 
Insulation 

wall 

thickness 

 

Core 

diameter 

Sheath 

wall 

thickness 
 

Outside diameter 

 

Weight 

approx. 

  max. max.   max.  min.   min. min.            max.           

 mm²  mm mm   m/m  mm  mm  mm mm mm kg/km 

           

 2x0,35   7 0,26 0,90   52,20  0,35 1,40 ±0,10  0,50 4,00 4,50  NA 
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