5-46kV TRXLPE DOUBLESEAL™ CSA

Cables d'alimentation moyenne tension

DESCRIPTION

Cable unipolaire avec conducteurs en aluminium ou en
cuivre, massifs ou toronnés avec remplissage, dotés d’'un
systéme d'isolation a triple extrusion composé d’'un écran
semiconducteur thermodurcissable du conducteur, d’'une
couche isolante en TRXLPE a haute rigidité diélectrique,
d’un blindage isolant semiconducteur thermodurcissable,
de fils neutres concentriques en cuivre, de matériaux
hydrogonflants et d’'une gaine noire en polyéthyléne
linéaire a basse densité (LLDPE), avec blocage de I'eau pour
le conducteur et le blindage.

CARACTERISTIQUES

. Blocage total de I'eau pour empécher la
pénétration d’humidité et prolonger la durée de
vie du cable

SPECIFICATIONS ET EVALUATIONS
CSA- CSA C68.5 -40°C

ICEA- ICEA T-31-610

ICEA- ICEA T-34-664

Pour un fonctionnement continu 8 90 °C, en
régime d’'urgence 4130 °C et en condition de
court-circuit & 250 °C.

OPTIONS

. Ecran conducteur ultra-lisse

. Conducteurs neutres étamés, ronds et plats
. Conducteurs toronnés compacts

. Gaine CL™ conforme a la nhorme UL MV-105

. Teneur en cuivre réduite dans le neutre

. Conforme a la norme UL MV-90 si nécessaire
. Bulletin RUS 1728F-U1 le cas échéant

. Gaine noire en LLDPE sans bandes

. Cables multiplex

INSTALLATION
. Conduit a l'air libre
. Conduit souterrain
. Endroits secs
. Avec cable porteur

. Enfouissement direct
. Isolé a l'air libre

. Endroits humides

. Réseau principal

_r.) prysmian

_f) prysmian

PARAMETRES DE CONCEPTION

CONDUCTEURS : Alliage d’aluminium 1350 massif ou a torons
concentriques comprimés de classe B, ou cuivre recuit doux
selon la norme ASTM. Blocage d’eau des conducteurs
toronnés avec le composé de remplissage STRANDSEAL®.

BLINDAGE DU CONDUCTEUR : Blindage semiconducteur
thermodurcissable extrudé, facilement dénudable du
conducteur et collé a I'isolation.

ISOLANT : Isolation TRXLPE naturelle a constante diélectrique
élevée, offrant un équilibre optimal entre propriétés
mécaniques et électriques, et assurant une résistance a la
formation d’arborescences.

ECRAN D’'ISOLATION : Ecran semiconducteur
thermodurcissable extrudé avec une adhérence contrélée a
I'isolation, offrant I'équilibre requis entre I'intégrité électrique
et la facilité de dénudage.

BLINDAGE METALLIQUE : Fils de cuivre nu massif, disposés
hélicoidalement et espacés de maniére uniforme. Matériaux
hydrofuges appliqués sur la gaine isolante et autour des fils
neutres afin d’empécher la pénétration longitudinale de I'eau.

GAINE : Gaine en polyéthyléne linéaire a basse densité,
noire, isolante, résistante aux rayons du soleil, comportant
trois bandes rouges extrudées.
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